
Gegevensblad

TextFlow 12

Magazijn-schroevendraaierhouder met 1/4 inch bits met magneet,
Steellengte: 10 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 676663 10

GTIN 4045197772343

Artikelklasse 61F

Omschrijving

Uitvoering:
Krachthandvat met huidvriendelijk, stroef Haptoprene-oppervlak en een kern van bijzonder
taai en slagvast polypropyleen. Door de bijzondere oppervlaktestructuur kunnen ook met natte
of oliebesmeurde handen hoge draaimomenten worden overgebracht. Opname met sterke
permanente magneet.
T.b.v. :
1/4 inch bits met C 6,3 schacht.
Inhoud:
Resp. 1 stuk: voor sleuf gr. 5,5; voor Phillips gr. 1; 2; voor binnen-Torx® gr. TX15; TX20; TX25.
Bithouder: D 6,3
totale lengte: 65 mm

Technische beschrijving

totale lengte 65 mm

Meslengte 10 mm

Bitsoort Sleufschroevendraaier

Bitsoort
Schroevendraaier voor
TORX-PLUS®-schroeven

Bitsoort
Schroevendraaier voor

TORX®-schroeven
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Bithouder D 6,3

Bitopnameborging Magneet

Materiaal handgreep 2-componenten-Santoprene®

met ratelhandvat nee

met telescoopschacht nee

incl. bits ja

geïntegreerd bitmagazijn ja

Producttype Bit-gereedschap

Accessoires

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch  Torx®-profiel TX25 675295 TX25

PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch  Kruiskopmaat / totale
lengte 2/25 mm

675281 2/25

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch  Torx®-profiel TX15 675295 TX15

PrecisionBit voor Phillips, 1/4 inch  Kruiskopmaat / totale
lengte 1/25 mm

675281 1/25

PrecisionBit voor sleuf, 1/4 inch, 25 mm lang  Bladbreedte
5,5 mm

675300 5,5

PrecisionBit voor Torx®, 1/4 inch  Torx®-profiel TX20 675295 TX20
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