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Ideaal-plaatschaar met tweecomponenten-greep, Rechts snijdend, Totale
lengte: 230mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 767050 230
GTIN 4010220031957
Artikelklasse 73X
Omschrijving

Uitvoering:

Schaarkop van edelstaal (min. HRC 61). Compacte schaarkop met gedeeltelijk verzonken
schroefverbinding. Tweecomponenten-greep met ergonomisch, stroef greepdeel van zacht
materiaal. Gereduceerde greepopeningshoek voor optimale hantering bij gelijke snijlengte.
Afsluitgrendel in het midden voor eenvoudige bediening (voor rechts- en linkshandigen).
Snijcapaciteit:Plaat tot 1,8 mm, V2A-plaat tot 1,2 mm.

Voordeel:

Extreem robuust met sinterstaalinleg voor gemakkelijk en slijtvast snijden. Beperkte
krachtsinspanning dankzij geringere openingsbreedte van de greep en dubbele
hefboomoverbrenging.

Technische beschrijving

totale lengte 230 mm
Lengte snijkanten 30 mm
Inzetsoort Rechts snijdend
Producttype Schaar
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