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Bit-assortiment 10-delig, met torsiezone, Type: KPS

Bestelgegevens

Bestelnummer 675701 KPS

GTIN 4013288095695

Artikelklasse 63H

Omschrijving

Inhoud:
Bits C 6,3 (1/4 inch) gesorteerd; 1 bithouder.
Inhoud:
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Phillips: Nr. 675200 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor Pozidriv: Nr. 675220 resp. 1 st. gr. 1/25; 2/25; 3/25
Bits, lengte 25 mm, C 6,3, voor sleuf: Resp. 1 st. gr. 0,8×5,5; 1,0×5,5; 1,2×6,5
Bithouder ‘Rapidaptor’: 1 St. nr. 675020 gr. 6,3K

Technische beschrijving

Bit-zeskantschacht C 6,3

Bitsoort Schroevendraaier voor Phillips

Bitsoort POZIDRIV-SCHROEVENDRAAIER

Bitsoort Sleufschroevendraaier

Fabrikantnummer Bit-Check 10 Universal 3

Aantal delen 10
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Producttype Bit-gereedschap

Accessoires

Houder met magneet /snelkoppeling Schachtzeskant 6,3K 675020 6,3K

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone
Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm

675220 1/25

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone
Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm

675220 2/25

Bit voor Pozidriv, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone
Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm

675220 3/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone
Kruiskopmaat / totale lengte 1/25 mm

675200 1/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone
Kruiskopmaat / totale lengte 3/25 mm

675200 3/25

Bit voor Phillips, 1/4 inch C 6,3, met torsiezone
Kruiskopmaat / totale lengte 2/25 mm

675200 2/25
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