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Haakse perslucht-slagschroefmachine compact, Type: 7737

Bestelgegevens

Bestelnummer 079200 7737

GTIN 015451761158

Artikelklasse 03R

Omschrijving

Uitvoering:
Compacte, krachtige haakse slagschroefmachine met aluminium behuizing. Zeer
vlakke constructie. 250 Nm draaimoment bij slechts 1,12 kg. Omzetting met één hand,
enkelhamerslagwerk met lange levensduur.

Technische beschrijving

Gewicht 1,12 kg

Maximaal toerental 9000 min-1

Maximale schroef-⌀ (8.8-12.9) M20

Draaimomentbereik 34 - 224 Nm

Maximale luchtbehoefte 703,8 l/min

Geluidsproductie 93 dB(A)

Aanbevolen slangafmeting (inwendige ⌀) 10 mm

Gereedschapsopname afmeting 1/2 inch

Gereedschapsopname aandrijfprofiel Vierkant

Maximale vibratie volgens EN 10,3 m/s2

Lengte 240 mm
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Fabrikantnummer 7737

Persluchtaansluiting 1/4 inch

Draadaansluiting NPT

Producttype Schroefmachine
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