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Krimpapparaat ISG-1000

Bestelgegevens

Bestelnummer 354400

GTIN 2050001790606

Artikelklasse 35B

Omschrijving

Uitvoering:
Eenvoudige hantering. Klein, licht krimpapparaat, onafhankelijk van de locatie te gebruiken.
Maximale krimpbare gereedschapslengte 290 mm. Krimpbereik ⌀ 3 − 16 mm.
Levering:
1 Wisselschijf 6 − 16 mm en 1 paar veiligheidshandschoenen.
Accessoires:
Wisselschijven nr. 354440, gereedschaps-basisopnames nr. 354225 – 354227.
Breedte: 310 mm
Hoogte: 640 mm
Diepte: 390 mm
Aansluiting: 3×400V / 16A
Vermogen: 6,5 kW

Technische beschrijving

Diepte 390 mm

Breedte 310 mm
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Vermogen 6,5 kW

Aansluiting 3×400V / 16A

Hoogte 640 mm

Energievoorziening Netvoeding

Producttype Krimpapparaat

Accessoires

Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-
schacht 50

354226 50

Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-
schacht 40

354227 40

Hittebestendige handschoenen, paar TempDex 710
Handschoenmaat 11

094630 11

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-
schacht 50

354225 50

Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-
schacht 40

354226 40

Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-
schacht 30

354227 30

Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-
schacht 32

354226 32

Wisselschijf voor ISG-1000  Voor span-⌀ 3-6 mm 354440 3-6

Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-
schacht 50

354227 50

Hittebestendige handschoenen, paar TempDex 710
Handschoenmaat 9

094630 9

Wisselschijf voor ISG-1000  Voor span-⌀ 6-16 mm 354440 6-16

Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-
schacht 63

354226 63

Gereedschaps-basisopname voor PSC voor conische PSC-
schacht 63

354227 63
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Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-
schacht 80

354226 80

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-
schacht 30

354225 30

Gereedschaps-basisopname Voor HSK voor conische HSK-
schacht 100

354226 100

Gereedschaps-basisopname voor SK voor conische SK-
schacht 40

354225 40
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