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AMANCy

Opspanbek vast, Voor type: 160

Bestelgegevens

Bestelnummer 361332 160
GTIN 4250364402965
Artikelklasse 34A
Omschrijving

Toepassing:

opspanbek voor opname van wigopnames en verschillende klemstukken. Wigopnames,
klemstukken en klemset kunnen variabel in het gatenpatroon worden geschroefd, om
verschillende werkstukgeometrieén veilig te spannen.

T.b.v.:

Titan 2 nr. 361302.

Opmerking:

Wigopnames + accessoires nr. 361341 — 361352, klemstukken nr. 361238 — 361250.
Geschikt voor kleurcode: LCV125G

Technische beschrijving

Voor type 160
Bekbreedte b 122,5 mm
d 30 mm
Bekhoogte h 25 mm
Beklengte | 250 mm
Geschikt voor kleurcode Titan 2
Geschikt voor kleurcode LCV125G
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Producttype Bankschroefbek
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