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Decoupeerzaag, Type: GST150BCE

Bestelgegevens

Bestelnummer 078200 GST150BCE

GTIN 3165140463560

Artikelklasse 03B

Omschrijving

Uitvoering:
Bosch decoupeerzaag met simpele zaagbladwisseling zonder gereedschap dankzij het Bosch
SDS System. Decoupeerzaag in beugelvorm.
· Hoge vermogensreserves ook in harde en dikke balken dankzij zwaar belastbare high-

performance-780-watt-motor.
· Extreem robuuste en buigresistente voetplaat voor de zwaarste toepassingen.
Levering:
Inclusief 1 × zaagblad, afdekhoes, glijschoen, zuigmond, transportkoffer.

Technische beschrijving

Aantal pendelbewegingen 500 - 3100 min-1

Wattage 780 W

Fabrikantnummer GST150BCE

Gewicht 2,7 kg

Maximale vibratie volgens EN 7,0 m/s2

Maximale zaagdikte staal 10 mm

Maximale zaagdikte hout 150 mm
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zonder gereedschap wisselen van gereedschap ja, SDS-systeem

Bijzonderheid Robuust

Pendelslag 4-voudig

Verstekverstelling ja

Geschikte decoupeerzaagbladen 588400 − 588551

Verpakking Transportkoffer

Uitvoering Beugelvorm

Energievoorziening Netvoeding

Producttype Zaag

Accessoires

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AHM 588400 T118AHM

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118A 588400 T118A

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318A 588400 T318A

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118AF 588400 T118AF

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T127D 588400 T127D

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T318B 588400 T318B

Decoupeerzaagbladen, set Omschrijving T118B 588400 T118B
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