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Haakse slijper, Type: 72217360

Bestelgegevens

Bestelnummer 077102 72217360
GTIN 4014586875033
Artikelklasse 03F
Omschrijving

Uitvoering:

Lichte en krachtige 115 mm haakse slijper, eenhands, in compacte, handzame uitvoering,
tandwielkop draaibaar in stappen van 90°, snelle verstelling van de beschermkap, M14
slijpspindelschroefdraad.

Robuuste 800 W motor, volledig metalen tandwielkop, asvergrendeling, herstartbeveiliging.
Levering:

Inclusief beschermkap, spanset en extra handvat.

Fabrikantnummer: WSG 8-115

Wattage: 800 W

Toerentalbereik: 11000 min’

Maximale schijf-&: 115 mm

Maximale doorslijpdiepte: 34 mm

Gewicht: 2 kg

Technische beschrijving

Wattage 800 W
Gewicht 2kg
Maximale schijf-@& 115 mm
Fabrikantnummer WSG 8-115
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Maximale doorslijpdiepte 34 mm
Herstartblokkering ja
Maximale vibratie volgens EN 5m/s’
Toerentalbereik 11000 min
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Haakse slijper
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