Gegevensblad /b Hoffmann Group

HOLEX

Set bitdoppen voor binnenzeskantbouten, 1/2 inch-vierkant 10-delig, Aantal

inserts: 10

Bestelgegevens

Bestelnummer
GTIN
Artikelklasse

639408 10
4062406230869
62A

Omschrijving

Uitvoering:

aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122/ 3123;
doppen volgens DIN 3124,

Binnen- / buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Toepassing:

Voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 — M27.
Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen voor binnenzeskantbouten: 10 st. nr. 643220
maat 4;5;6;7;8; 10;

12;14;17;19

Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Technische beschrijving

Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel
Aantal delen

Aandrijfvierkant

4-19 mm
10
1/2 inch
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Gegevensblad /b Hoffmann Group

Schroevendraaier voor

Bitsoort binnenzeskantbouten
Lengte 257 mm
Breedte 149 mm
Hoogte 47 mm
Producttype Dop
Accessoires

Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 8 mm 6432208
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 14 mm 643220 14
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 6 mm 6432206
Systeembox Type 2 630323 2
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 10 mm 64322010
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 12 mm 643220 12
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 4 mm 6432204
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 17 mm 64322017
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 19 mm 64322019
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 7 mm 6432207
Hardschuiminlay voor assortiment 639408 630324 639408
Bitdop voor binnenzeskantbouten 1/2 inch Zeskant 5 mm 6432205
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