
Gegevensblad

TextFlow 12

Kleine kabelschaar, met tweecomponenten-grepen VDE-isolatie, Totale
lengte: 160mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 730355 160

GTIN 4003773085966

Artikelklasse 73F

Omschrijving

Uitvoering:
Grepen met isolatie tot 1000 volt volgens DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
Kop gepolijst met sikkelvormige snijkanten. Snijdt zonder platdrukken.
Grepen met meercomponenten-bekleding.
Minder krachtsinspanning: doorsnijden van aders of gevlochten kabels door getrapte messen na
elkaar. Snijdt massieve koper- en aluminiumkabels tot 5 × 4 mm2.
Toepassing:
Voor het snijden van koper- en aluminiumkabels.
Materiaal:
Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed.

Technische beschrijving

Snijcapaciteit 50 mm2

totale lengte 160 mm

Snijcapaciteit tot ⌀ 15 mm

Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201

Greep Meercomponenten-bekleding

Producttype Schaar
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