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Handschoenen, paar HyFlex® 11-561, Handschoenmaat: 7

Bestelgegevens

Bestelnummer 094569 7

GTIN 10076490435353

Artikelklasse 04P

Omschrijving

Uitvoering:
HyFlex® 11-561. Door de ademende FORTIX™-technologie en de versterkte duimkromming
wordt de levensduur van de snijbestendige handschoen verlengd. Daarnaast biedt deze
technologie een betere grip en is deze bovendien zeer sterk. Door het gebruik van INTERCEPT™-
garen kan een hoge snijbescherming worden verkregen. Dankzij het goede draagcomfort en de
beweegbaarheid van de vingers kan de handschoen worden gebruikt in droge en oliebelaste
omgevingen. De handschoen is siliconenvrij en dermatologisch getest.
Norm:
EN 388; EN 420
Opmerking:
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud
daarvan.
Snijbeschermingsklasse: C
Kleur: Blauw / grijs
siliconenvrij: ja

Technische beschrijving

Handschoenmaat 7
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siliconenvrij ja

Inhoud 12

Handschoeneigenschap DMF-vrij

Handschoeneigenschap Levensmiddelencertificering

Handschoeneigenschap
Huidvriendelijk voor

personen met een allergie

Handschoeneigenschap Siliconenvrij

Breitechnologie 15G

Wassen 40 °C Bonte was

Kleding standaard Oeko-Tex Standard 100

EN 388:2016 4X42C

Dragermateriaal INTERCEPT™

Coating Nitril

Materiaal Nitril

Coatingvariant Handpalm

Toepassingsgebied Allround

Kleur Blauw / grijs

Gewicht 21,44 g

Lengte 210 mm

Toepassing meerdere keren te gebruiken

Snijbeschermingsklasse C

Producttype Snijbestendige handschoenen
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