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Werktrap workstep, Aantal treden inclusief platform: 1

Bestelgegevens

Bestelnummer 966146 1

GTIN 4003866404292

Artikelklasse 96Y

Omschrijving

Uitvoering:
Robuust stalen frame voor hoge stabiliteit. Eenvoudige hantering dankzij draaggreep in het
platform. Platformafmetingen ca. 400 × 300 mm.
Kleur:
Met zwarte poedercoating.
Klimtechniek draagvermogen: 150 kg
Werkhoogte ca.: 2,4 m
Platformhoogte zonder leuning: 0,4 m
Grondvlak breedte: 0,62 m
Grondvlak diepte: 0,52 m
Gewicht: 5 kg

Technische beschrijving

Gewicht 5 kg

Platformhoogte zonder leuning 0,4 m

Grondvlak breedte 0,62 m

Grondvlak diepte 0,52 m

Werkhoogte ca. 2,4 m

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.07.2022 22:18 1/2



Gegevensblad

TextFlow 12

Klimtechniek draagvermogen 150 kg

Producttype Werkplatform
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