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Accubandschuurmachine, Type: M18FBTS75

Bestelgegevens

Bestelnummer 077331 M18FBTS75
GTIN 4058546374082
Artikelklasse 03L
Omschrijving

Uitvoering:

Krachtige M18 accu-bandschuurmachine met borstelloze POWERSTATE™-motor voor snelle

materiaalafname en minder hitte-ontwikkeling.

- Equivalente wisselstroomcapaciteit 900 watt.

- Looptijd tot ca. 20 minuten met een 5,0 Ah accu.

- De gereedschapsloze verstelbare knop maakt een optimale hantering van de slijper voor
alle toepassingen mogelijk.

- “Flush To Wall” maakt het gebruik van de bandschuurmachine dicht bij een verticaal vlak
of in krappe hoeken mogelijk.

- Gebruik met stofzak of externe afzuiging mogelijk.

Levering:

Zonder accu en zonder lader, inclusief stofzak, in doos.

Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073808 - nr. 073840. Geschikte schuurbanden

vindt u onder nr. 558014.

Technische beschrijving

Geschikte accu - leverancier/accutype/spanning Milwaukee type B 18 V

Geschikte accu - leverancier/accutype/spanning Milwaukee type HB 18 V
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Aantal inbegrepen accu’s
Accutype

Schuurband breedte
Schuurvlak
Energievoorziening
Bandsnelheid
Accuspanning

Gewicht zonder accu
Schuurband lengte
Producttype

0
Lithium-ion
75 mm
90 X 135 mm
Netvoeding
230-410 m/min
18V
3,9kg
457

Bandschuurmachine
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