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Onderleggers EPA, Maximale belastbaarheid: 750kg

Bestelgegevens

Bestelnummer 086006 750
GTIN 4045197349477
Artikelklasse 08Y
Omschrijving

Uitvoering:

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en
installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren
dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij
gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.
Oliebestendig en niet-verouderend elastomeerlichaam, slipvrij. Shore-hardheid (A) CR 80.
Toepassing:

Voor het opstellen van machines en installatiedelen waarbij opstelelementen of stelvoeten
niet mogelijk zijn. Voor aanpassing van het formaat kunnen de onderleggers op maat worden
gesneden.

Opmerking:

Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar.
Luchtgeveerde elementen verkrijgbaar in de onlineshop onder nr. 086003 gr. SLM1 — SLM12.

Technische beschrijving

Maximale belastbaarheid 750 kg
Hoogte H 13 mm
Lengte A 70 mm
Breedte B 70 mm
Producttype Antivibratie opstelelement
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