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Gereedschapsset MicroKom BluFlex® 2, Spindelbereik-⌀: 6-125 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 238394 6-125

GTIN 4047109222762

Artikelklasse 27G

Omschrijving

Levering:
resp. 1 plaathouder: M05 20101
M05 20151
1 Brug: M05 80101
1 Kerfvertandingselement: M05 90100
1 Vulstuk: M05 90501
resp. 1 boorstang: B05 20100 gr. ⌀ 6 – 10 mm
B05 20140 gr. ⌀ 10 – 14 mm
B05 20180 gr. ⌀ 14 – 18 mm
B05 20220 gr. ⌀ 18 – 22 mm
B05 20260 gr. ⌀ 22 – 26 mm
4 Wisselplaten: TOGX 090204EN-14 BK60 nr. W57 14140.0460
resp. 2 wisselplaten: TOGX 140304EN-14 BK60 nr. W57 26140.0460
TOGX 06T102EN-14 BK60 nr. W57 04140.0260
WOHX 02T001EL-G12 BK6440 nr. W00 04120.016440
resp. 1 vaantjessleutel: L05 01110; L05 01120; L05 01240; L05 01260.
Inwendige koeling: ja

Technische beschrijving
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Spindelbereik-⌀ 6 - 125 mm

Schacht ABS

Inwendige koeling ja

Producttype Spindelgereedschap

Accessoires

Brug voor MicroKom® hi.flex en MicroKom BluFlex® 2
Spindelbereik-⌀ 120-155 mm

238395 120-155
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