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Afdichtdraad voor schroefdraad, 160 m, Producent-ID: 55

Bestelgegevens

Bestelnummer 083312 55

GTIN 4058093058244

Artikelklasse 04L

Omschrijving

Uitvoering:
Afdichtmiddelen vervangen hennep, afdichtingstape en kit, ze zijn bestand tegen gassen,
vloeistoffen, lucht, water, olie, koolwaterstoffen en veel chemische producten. Het contact van
het volledige oppervlak garandeert 100% dichtheid. Tijdens montage zijn terugdraaien of
positiecorrecties met het gebruikelijke gereedschap vóór het uitharden altijd mogelijk. Filters en
kleppen raken niet verstopt door resten afdichtmiddel.
Niet-uithardende draad voor schroefdraad, onmiddellijke afdichting, DVGW / KTW, WRC-vrijgave.
Toepassing:
Afdichtdraad voor schroefdraad voor kunststoffen en metalen in de verwarmings- en sanitaire
installatietechniek.
Opmerking:
De schroefdraad voor het opbrengen van het afdichtmiddel reinigen met universele reiniger nr.
083391 en nr. 083392.

Technische beschrijving

Fabrikantnummer LOCTITE 55

Voor draadafmeting inch 4 inch
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Voor draadafmeting M tot M110

Temperatuur toepassingsgebied -55 - 130 °C

Houdbaarheid vanaf productiedatum 59 maand

geschikt voor materiaal kunststof

geschikt voor materiaal metaal

Lengte 160 m

Kleur wit

Opslagtemperatuur 8 - 21 °C

Chemische basis PA-multifilament

Eigenschap niet uithardend

Sterkteklasse geringe sterkte

Productnaamattribuut 160 m

Producttype Afdichtingstape
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