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Korte-boorhouder, VDI 20, Spanbereik: 1-13mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 319710 1-13

GTIN 4045197307682

Artikelklasse 36D

Omschrijving

Uitvoering:
· Koelvloeistoftoevoer via indexeerboring.
· Maximale koelvloeistofdruk 50 bar.
Toepassing:
Op NC-draaibanken en bewerkingscentra.
Norm:
DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.
Opmerking:
Koelvloeistofdruk minimaal 4 bar vereist.

Technische beschrijving

Afkoppellengte l1 81 mm

Spansleutel 6-kant

Houderbuiten-⌀ d1 43 mm

Spanbereik 1 - 13 mm

VDI-grootte VDI 20

Kleurcode VDI-schacht VDI 20

Producttype VDI houder voor korte boren
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