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Stopwatch met twee wijzers met etui

Bestelgegevens

Bestelnummer 469610

GTIN 2050001049117

Artikelklasse 46R

Omschrijving

Uitvoering:
Diamantgeslepen metalen huis (⌀ 55 mm) met beugelring, extra beschermd tegen stof en
water. Schokbestendig precisie-uurwerk (anker, 7-steens). Sleepwijzer voor het meten van
tussentijden.
Toepassing:
Universeel toepasbaar voor metingen in seconden en decimalen met een onbeperkt aantal
tussentijden. Daarom bij uitstek geschikt voor de tijdregistratie van arbeidsprocessen en
machinelooptijden.
· Start- en stopknop kunnen tijdens het tijdmeten op elk gewenst moment worden

ingedrukt.
Levering:
Inclusief leren etui.

Technische beschrijving

Schaalverdeling 1/5 s / 1/100 min

Weergavetijdspanne 30 min
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Meettechniek analoog

Kalibratie N1

Producttype Stopwatch

Dienstverlening

KalibratieStopwatch Type U 029100 U
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