Gegevensblad /b Hoffmann Group

‘i::':h'.

Vochtigheidsmodule voor nr. 474030

Bestelgegevens

Bestelnummer 474032
GTIN 4029547007644
Artikelklasse 47B
Omschrijving

Uitvoering:

voor meting van de luchtvochtigheid in ruimtes en voor bepaling van de dauwpuntsafstand.
Voor plaatsing op temperatuurmeter nr. 474030.

Meetbereik temperatuur: -20 - 50 °C

Meetbereik relatieve vochtigheid: 0 - 100 %

Resolutie vochtigheid: 0,1 %

Maximale afwijking temperatuur: +0,5 °C (0 tot 50 °C)

Maximale afwijking relatieve vochtigheid: £2% rF (2 tot 98% rF)

Technische beschrijving

Meetbereik temperatuur -20-50°C
Maximale afwijking relatieve vochtigheid +2% rF (2 tot 98% rF)
Maximale afwijking temperatuur 0,5 °C (0 tot 50 °C)
Meetbereik relatieve vochtigheid 0-100%
Resolutie vochtigheid 0,1 %
Producttype Vochtigheidsmodule
Dienstverlening

Kalibratie Infrarood-temperatuurmeter Type A 016730 A
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Merken Laseropschrift Type 018940

DAKkkS-kalibratie Infrarood-temperatuurmeter Type A 016890 A
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