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Compacte spanner Duo

Bestelgegevens

Bestelnummer 370260

GTIN 4045197312914

Artikelklasse 39K

Omschrijving

Uitvoering:
· Met 2 verschillende spanarmen (recht of haaks gebogen).
· Heffen aanvullend mogelijk door draaien van de spanarm.
Accessoires:
zie nr. 370350 − 370560.
Opmerking:
Bevestigingsschroeven nr. 370450 – 370470 worden niet meegeleverd.
Maximale spankracht bij spanarmpositie − ingeschoven: 11 kN
Maximale spankracht bij spanarmpositie − uitgetrokken: 8 kN
Lengte L: 120 mm
Breedte B: 40 mm
Hoogte H: 95 mm
Uitsteeklengte A (gebogen spanarm): 48 - 91 mm

Technische beschrijving

Spanhoogte drukken S (rechte spanarm) 0 - 80 mm

Uitsteeklengte A (rechte spanarm) 46 - 88 mm

Spanhoogte heffen S (rechte spanarm) 52 - 142 mm

Spanhoogte drukken S (gebogen spanarm) 38 - 129 mm

Uitsteeklengte A (gebogen spanarm) 48 - 91 mm
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Spanhoogte heffen S (gebogen spanarm) 4 - 94 mm

Maximale spankracht bij spanarmpositie − ingeschoven 11 kN

Maximale spankracht bij spanarmpositie − uitgetrokken 8 kN

Hoogte H 95 mm

Breedte B 40 mm

Lengte L 120 mm

Serie Duo

Producttype Compacte spanner

Accessoires

Spansleutel SW 11 voor Monobloc, Duo en
kettingspangereedschap

370350
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