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Minimeetstatief met permanente magneet en kogelgewricht, Type: LC6200

Bestelgegevens

Bestelnummer 441185 LC6200

GTIN 7290005393150

Artikelklasse 46G

Omschrijving

Uitvoering:
Compact meetstatief met sterke permanente magneet voor eenvoudige plaatsing in krappe
werkruimtes. Opname voor Vario-meetklok voor schacht-⌀ 8 mm en zwenktasters met
zwaluwstaartgeleiding.
Drie kogelgewrichten met centrale klemming voor snelle en eenvoudige positionering.
Lengte statiefarm L1: 38 mm
Lengte statiefarm L2: 38 mm
Draadaansluiting: M5
Hechtkracht: 300 N
Magneetvoet-⌀: 30 mm

Technische beschrijving

Hechtkracht 300 N

Lengte statiefarm L2 38 mm

Lengte statiefarm L1 38 mm

Draadaansluiting M5
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Magneetvoet-⌀ 30 mm

Producttype Meetstatief
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