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T-groefstuk lang, Nominale T-groefmaat / schroefdraad: 14/M12mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 375325 14/M12

GTIN 4020772084684

Artikelklasse 35A

Omschrijving

Toepassing:
Bijzonder geschikt voor precisiemachines voor het sparen van de tafelsleuven.
Materiaal:
Temperstaal, sterkte 10.

Technische beschrijving

Breedte a 13,7 mm

Nominale T-groefmaat 14 mm

Lengte 44 mm

Schroefdraad M12

Stukhoogte 16 mm

Breedte e 22 mm

Hoogte k 8 mm

Type 508L
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Producttype T-groefstuk
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