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Digitale diepteschroefmaat met gegevensuitgang, Meetbereik: 0-150mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 425400 0-150

GTIN 4946368695846

Artikelklasse 44A

Omschrijving

Uitvoering:
Goed leesbaar (7,5 mm hoog), digitaal meetwaardedisplay voor foutloze en snelle aflezing. Extra
aflezing door nonius.
Voor het meten van uiteenlopende dieptes worden de per 25 mm oplopende meetpennen
gewisseld. Spindel geheel gehard en gepolijst. Brug van gehard gereedschapsstaal met gelept
meetvlak, schroefmaat mat verchroomd. Meettrommel met nauwkeurig in zwart gegraveerde
maatstrepen en cijfers. Gelijkblijvende meetdruk door ingebouwde sensorische ratel.
Callout:
Waardeopslagtoets:
met een druk op de knop kan het meetresultaat worden opgeslagen. (Bijv. bij een ongunstige
meetpositie).
Nulpunt / absolute maat:
nulstellen in elke positie: Als nogmaals op de knop wordt gedrukt, wordt de absolute maat
opnieuw weergegeven.
Preset-toets:
voor justering op ‘nul’. Deze instelling blijft ook na het uitschakelen van het display opgeslagen.
Levering:
Inclusief meetpennen en 1 batterij nr. 081560 maat 357.
Accessoires:
Signaalkabel nr. 497445.
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Technische beschrijving

Aantal meetpennen 6

Bruglengte 100 mm

Meetbereik 0 - 150 mm

Meetpen-⌀ 4 mm

Aflezing 0,001 mm

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 357

Aantal inbegrepen batterijen 1

Energievoorziening Batterijvoeding

Norm Fabrieksnorm

Aansluiting Digimatic-aansluiting

Aansluiting USB-aansluiting

Meettechniek Digitaal

Verpakking stevige box

Kalibratie S15

Producttype Diepteschroefmaat

Dienstverlening

KalibratieDiepteschroefmaatset Meetbereik 0-150 mm 020780 0-150

Accessoires

Zender Type S16E 498966 S16E

AansluitkabelMet gegevenstoets Type USB2 497445 USB2

AansluitkabelMet gegevenstoets Type D1 497445 D1

Multi-ontvanger / toetsenbordinterface USB Type 498975

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype 357 081560 357

Ontvanger / toetsenbordinterface USB Type 498965
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AansluitkabelMet gegevenstoets Type D2 497445 D2

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 28.02.2024 22:20 3/3


