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Universele slijp- en controleklem, Bekbreedte A: 70mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 363350 70

GTIN 4045197313485

Artikelklasse 38F

Omschrijving

Uitvoering:
· Gereedschapsstaal, doorgehard, precisiegeslepen.
· Verstelling om 2 assen, draai- en zwenkbaar.
· Schaalaflezing via nonius: 3′.
Toepassing:
Voor het maatnauwkeurig bewerken en controleren van vlakken en hoekvlakken tot 46°.
Nauwkeurigheid:
Binnen 0,003 mm / 100 mm.

Technische beschrijving

Totale hoogte c 137 mm

Zwenkbereik 2×60°

Totale lengte a 180 mm

Maximaal spanbereik b 80 mm

Gewicht 12 kg

Bekbreedte A 70 mm

Bekhoogte C 30 mm

Totale breedte B 110 mm
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Producttype Controlemachineklem
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