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Digitale manometer, Weergavebereik: 0-10bar

Bestelgegevens

Bestelnummer 080031 0-10

GTIN 4047322540162

Artikelklasse 08A

Omschrijving

Uitvoering:
Digitale manometer met achtergrondverlichting in stevige kunststof behuizing voor het
controleren en meten van druk in droge, olievrije perslucht en niet-giftige, niet-agressieve
gassen.
LCD-weergave met 3 tekens en 7 segmenten, met achtergrondverlichting.
Levering:
Inclusief knoopcel CR2032.
Opmerking:
De geschikte knoopcel vindt u onder nr. 081560 CR2032.

Technische beschrijving

Weergavebereik manometer 0 - 10 bar

Lengte 30 mm

Breedte 30 mm

Hoogte 36,8 mm

Draadaansluiting 1/4 bu.dr. inch

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081560 CR2032
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Aantal inbegrepen batterijen 1

Energievoorziening Batterijvoeding

Producttype Hydraulische manometer
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