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B KOMET
Precisie-kotterkop MicroKom® BluFlex® 2

Bestelgegevens

Bestelnummer 238392
GTIN 4047109280205
Artikelklasse 27G
Omschrijving

Uitvoering:

- Lineariteitsbereik: —-0,2 tot +4,4 mm (-0,0079 inch tot 0,1732 inch) in @.

- p-nauwkeurige schermresolutie: 0,001 mm in 9.

- Met een sleutel voor binnenzeskantbouten kan de precisie-kotterkop radiaal worden
versteld en vastgeklemd.

- Modern, contrastrijk oled-display direct op de precisie-kotterkop.

- Weergave van display 180° draaibaar.

- Eenvoudige bediening direct op het touchdisplay.

- Extra Bluetooth® Low Energy-interface voor eenvoudige weergave op een in de handel
verkrijgbare smartphone vanaf Android™ of 10S 7.

- Hogere toerentallen door geintegreerde gedeeltelijke onbalanscompensatie.

- Zeer fijngevoelige verstelling maakt een precieze aanzet mogelijk.

- Meetsysteem voor absolute weg - bij elke inschakeling wordt de absolute en relatieve
schuifpositie weergegeven.

- Universele ABS®-interface.

- Batterij gemakkelijk te verwisselen.

- 1:1-compatibel met de variatiemogelijkheden van het huidige systeem.

Inwendige koeling: ja

Spindelbereik-&: 6 - 125 mm
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Technische beschrijving

Spindelbereik-& 6-125mm
Schacht ABS
Inwendige koeling ja
Producttype Spindelgereedschap
Accessoires

Brug voor MicroKom® hi.flex en MicroKom BluFlex® 2

Spindelbereik-@ 120-155 mm

238395 120-155
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