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Universele handvijl, Totale lengte: 200mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 519280 200

GTIN 4045197692306

Artikelklasse 52A

Omschrijving

Uitvoering:
Veelzijdig toepasbare 4in1 universele handvijl met een platte en een halfronde zijde, telkens
voorzien van twee kappen.
Vijlkap voor kunststoffen en zachte metalen, raspkap voor hout.
Levering:
In nylontas met klittenbandsluiting.

Technische beschrijving

Totale lengte 200 mm

Doorsnede 19×5 mm

Producttype Universele vijl

Gebruikersgegevens

Geschiktheid Vc ISO-code

Alu Mg geschikt   

Staal < 900 N/mm² geschikt   

Staal < 1400 N/mm² onder voorwaarden geschikt   

Staal < 55 HRC geschikt   
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Staal < 60 HRC onder voorwaarden geschikt   

RVS onder voorwaarden geschikt   

GG(G) geschikt   

CuZn geschikt   

Kunststof, GFK geschikt   

Hout geschikt   

Accessoires

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 115X40 mm 576000 115X40

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 80X20 mm 576000 80X20

Vijlborstel Lengte borsteldeel L3×-breedte L1 100X25 mm 576000 100X25
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