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Ratel omschakelbaar, 1/4 inch, Type:
oW

Bestelgegevens

Bestelnummer 632000
GTIN 4018754177738
Artikelklasse 63A
Omschrijving

Uitvoering:

De materiaalkeuze en het speciale smeedproces garanderen een optimale werking en lange
levensduur.

Met omschakelpal voor rechtsom en linksom draaien.

Norm:

Aul3envierkante nach DIN 3120-A 6,3 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120.
DIN 3122-D 6,3

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

T.b.v.:

Handbediende doppen.

Aandrijfvierkant: 1/4 inch

totale lengte: 117 mm

Aantal tanden: 22

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant 1/4 inch
Norm DIN 3122
Norm DIN 3120
totale lengte 117 mm
Aantal tanden 22
Werkhoek 16,4 graden
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
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Oppervlak verchroomd
Accessoires
Reservedelen-assortiment 1/4 inch inclusief afdekplaat 632250
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