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FLUKE.

Contactloze spanningzoeker

Bestelgegevens

Bestelnummer 473005
GTIN 095969290814
Artikelklasse 47H
Omschrijving

Uitvoering:

Compacte spanningstester voor het contactloos herkennen van onder spanning staande draden.
Functie:

IP40: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met & > 1 mm,

maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden. Bovendien is er geen
bescherming tegen water.

Toepassing:

Controle van kabels, contactdozen, aansluitdozen etc. Brandt de meetpunt rood en klinkt een
piepsignaal, dan is er spanning aanwezig.

IP-klasse: IP 40

Weergavebereik AC: 200 - 1000 V

Overspanningscategorie: CAT IV/ 1000 V

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s: 081561 LR3

Technische beschrijving

Weergavebereik AC 200 - 1000V
IP-klasse IP 40
Overspanningscategorie CATIV/ 1000V
Aantal inbegrepen batterijen 2

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Energievoorziening Batterijvoeding
Producttype Contactloze spanningstester
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Dienstverlening

Kalibratie Spanningzoeker 017870
Accessoires

Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 081556 LR3
Alkali-mangaanbatterijen Internationaal type LR3 081561 LR3
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