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OSAU

Torque verwisselbare steel voor Torx Plus®, Torx Plus®-profiel: 15IP

Bestelgegevens

Bestelnummer 659996 15IP
GTIN 2050001930620
Artikelklasse 66F
Omschrijving

T.b.v.:

Momentschroevendraaier-assortiment nr. 659990.
totale lengte: 175 mm
Draaimoment: 3 Nm

Technische beschrijving

Schroevendraaier voor

Bitsoort TORX-PLUS®-schroeven
totale lengte 175 mm

%) 6,3 mm

Torx Plus®-profiel 15IP
Draaimoment 3Nm
Accessoires

Momentschroevendraaierhouder maximaal draaimoment

500 cNm 659991 500
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