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Plakband, Breedte x lengte (mm x m): 19X33

Bestelgegevens

Bestelnummer 083629 19X33

GTIN 5010027728554

Artikelklasse 08M

Omschrijving

Uitvoering:
3M™ 969 is dubbelzijdig transparant plakband zonder drager. Zeer goede directe hechting
en goede adhesie op laagenergetische materialen. Voor enigszins ruwe of licht gestructureerde
oppervlakken.
Toepassing:
Universeel inzetbaar op een groot aantal ondergronden, voor het monteren van afdekplaten,
borden enz.
T.b.v.:
Handafroller nr. 083631 ATG700.
Opmerking:
De aangegeven minimale houdbaarheid van 3M™ producten heeft betrekking op het in acht
nemen van de vermelde opslagrichtlijnen.

Technische beschrijving

Breedte 19 mm

Lengte 33 m

Lijm Acrylaat
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Materiaal afdekking Gesiliconiseerd papier

Type plakband eenzijdig

Dragermateriaal zonder houder

Bijzonderheid UV-bestendig

Liner aanwezig ja

Fabrikantnummer 969

Dikte 0,13 mm

Kleur transparant

Magazijn luchtvochtigheid 50 - 60 %

Opslagtemperatuur 20 - 23 °C

Toepassing Bevestigen

Minimale houdbaarheid 12 maand

Producttype Plakband

Accessoires

ATG 700 handafroller Type ATG700 083631 ATG700
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