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TextFlow 12

Accu-boorschroefmachine, Type: GSR1215

Bestelgegevens

Bestelnummer 070240 GSR1215

GTIN 3165140727495

Artikelklasse 03B

Omschrijving

Uitvoering:
Bosch accu-boorschroefmachine
· Compacte, krachtige 12 V accu-boorschroefmachine, rechts-/linksom draaiend.
· Met Electronic Motor Protection (EMP) en Electronic Cell Protection (ECP).
· Led-licht voor verlichting van het werkgebied en weergave van het acculadingsniveau.
· Draaimomentinstelling met meerdere standen voor precies schroeven.
· Elektronische toerentalregeling voor precies aanboren en schroeven.
· Softgrip.
Levering:
Inclusief 2× 12 V / 2 Ah Li-ion-accu, lader, transporttas.
Opmerking:
Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073852 e.v. en 073866.
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V
Fabrikantnummer: GSR 12V-15
Motortype: 2-polige motor
Aantal inbegrepen accu’s: 2
Accucapaciteit: 2 A·h
Accuspanning: 12 V
Maximaal draaimoment zacht: 15 N·m

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 06.03.202021:19 1/2



Gegevensblad

TextFlow 12Technische beschrijving

Toerentalbereik 2e stand 0 - 1300 min-1

Maximaal draaimoment zacht 15 N·m

Gewicht 1 kg

Typisch gebruik Medium

Toerentalbereik 1e stand 0 - 380 min-1

Maximale vibratie volgens EN < 2,5 m/s2

Fabrikantnummer GSR 12V-15

Accuspanning 12 V

Motortype 2-polige motor

Maximale spiraalboor-⌀ in hout 19 mm

Maximaal draaimoment hard 30 N·m

Accucapaciteit 2 A·h

Snelspanhouder spanbereik 0 - 10 mm

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V

Maximale spiraalboor-⌀ in staal 10 mm

Aantal inbegrepen accu’s 2

Accessoires

Li-ion-accu  Accutype, accuspanning B12 V 073851 B12

Acculader  Type AL1130CV 073866 AL1130CV
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