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Trekzaag met kruiselings geslepen tanden, Bladlengte:mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 581720

GTIN 4975364019356

Artikelklasse 58F

Omschrijving

Uitvoering:
Tanden kruiselings geslepen voor zuivere snijvlakken en een grote zaagcapaciteit. Bladdikte 0,6
mm.
Toepassing:
Voor snelle, smalle snedes in droog hout, kunststof, melamine, gipsplaat, enz.
 
Tanden per inch: 16
Bladlengte: 265 mm

Technische beschrijving

Tanduitvoering Kruiselings geslepen

Tanden per inch 16

Bladdikte 0,6 mm

Bladlengte 265 mm

Greepmateriaal 2-componenten-greep

Accessoires

Reservezaagblad  Bladlengte  mm 581725
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