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Kleurencamera, USB 3.0, Type: 5

Bestelgegevens

Bestelnummer 4920705
GTIN 4045197892812
Artikelklasse 41P
Omschrijving

Uitvoering:

5 Megapixel CMOS-kleurencamera met USB 3.0 aansluiting. Video-opname met 15 beelden per
seconde bij volledige resolutie.

Compacte kleurencamera met hoge resolutie voor haarscherpe beelden.
Levering:

Inclusief 3 m aansluitkabel.

Resolutie: 2592x1944 px

Pixelgrootte: 2,2 ym

Beelden per seconde: 15

Sensormaat: 1/2,5 inch

Lengte: 43 mm

Breedte: 29 mm

Technische beschrijving

Hoogte 29 mm
Pixelgrootte 2,2 um
Breedte 29 mm
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Lengte 43 mm

Resolutie 2592x1944 px

Beelden per seconde 15

Sensormaat 1/2,5 inch

Camera 5 Megapixel CMOS-kleurencamera
Aansluitkabel lengte 3m

Aansluiting USB-interface
Producttype Camera
Accessoires

Meet- en documentatiesoftware Type D1 492060 D1
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