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A7STAHLWILLE )"
Ringsleutelset, licht doorgezet, Aantal sleutels: 8

Bestelgegevens

Bestelnummer 616510 8
GTIN 4018754081097
Artikelklasse 63A
Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. Sleutelwijdtes met nauwe toleranties. Dunne, vlakke ringen voor toepassing
in zeer kleine ruimtes. Met stroeve schacht met dubbel T-profiel. Optimale buigvastheid, goede
krachtoverbrenging. Koppen aan beide zijden licht doorgezet. Met AS-Drive-profiel.

Norm:

DIN 897 /1SO 3318

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel; splintervrij, vernikkeld en daarna verchroomd; rondom gepolijst.

Inhoud:

Resp. 1 ringsleutel nr. 616500: 6x7; 8x9; 10x11; 12x13; 14x15; 16x17; 18%19; 20x22

Technische beschrijving

Aantal sleutels 8
Sleutelwijdtematen metrisch
Productieproces matrijsgesmeed
Materiaal Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak vernikkeld en daarna verchroomd
Producttype Schroefsleutel
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Accessoires

Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 12X13 mm
Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 6X7 mm

Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 14X15 mm
Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 8X9 mm

Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 18X19 mm
Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 20X22 mm
Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 10X11 mm

Ringsleutels, licht doorgezet Sleutelwijdte 16X17 mm

616500 12X13
616500 6X7
616500 14X15
616500 8X9
616500 18X19
616500 20X22
616500 10X11
616500 16X17

© Hoffmann GmbH Qualitdtswerkzeuge 05.04.2024 22:10

2/2



