
Gegevensblad

TextFlow 12

Ratel omsteekbaar, 3/4 inch

Bestelgegevens

Bestelnummer 645300

GTIN 4024089006735

Artikelklasse 66A

Omschrijving

Uitvoering:
Aandrijf- / verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123, buitenvierkant volgens DIN 3120 B 20 met
verende pen, binnenvierkant volgens DIN 3120 D 20 met boring en ontgrendelingsknop.
Gesmeed; stabiele en handzame constructie met geprofileerde schacht. Met omsteekbaar
verbindingsvierkant. Omkeren van de draairichting door omsteken van het verbindingsvierkant.
Norm:
DIN 3122-C 20
Materiaal:
Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Aandrijfvierkant: 3/4 inch
Aantal tanden: 36

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant 3/4 inch

Norm DIN 3122

totale lengte 490 mm

Aantal tanden 36

Werkhoek 10 graden

Materiaal Chroom-vanadiumstaal

Oppervlak verchroomd

Producttype Ratel
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Accessoires

Verbindingsvierkant, 3/4 inch, los 645310
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