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Set schroevendraaiers voor sleuf, met Kraftform-handvat en slagkap, Aantal
schroevendraaiers: 5

Bestelgegevens

Bestelnummer 660310 5

GTIN 4013288101761

Artikelklasse 63H

Omschrijving

Uitvoering:
Kraftform-handvat van slagvaste kunststof met geïntegreerde zachte delen en slagkap
(maat 12 en 14 zonder zachte delen; maat 3,5 zonder slagkap en doorgaande steel).
6-Kant steel van speciaal slagvast staal doorlopend tot uiteinde handvat. Vanaf maat 4,5 met
zeskantige aanzet voor sleutel, oppervlak nicromatt-verchroomd.
Inhoud:
resp. 1 schroevendraaier nr. 660300: Maat 3,5; 4,5; 5,5; 7; 9

Technische beschrijving

Aantal schroevendraaiers 5

Bitsoort Sleufschroevendraaier

Producttype Schroevendraaier

Accessoires

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 9 mm

660300 9

660300 4,5
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Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 4,5 mm

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 10 mm

660300 10

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 5,5 mm

660300 5,5

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 12 mm

660300 12

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 3,5 mm

660300 3,5

Schroefhouder Type 1 666425 1

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 7 mm

660300 7

Schroevendraaier voor sleuf, met Kraftform-handvaten
slagkap Bladbreedte b 14 mm

660300 14
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