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Centreerborenset HSS-E-PM nr. 111105 met cassette, TiAlN, Type: 7

Bestelgegevens

Bestelnummer 111155 7

GTIN 4045197923813

Artikelklasse 11A

Omschrijving

Uitvoering:
Samengesteld uit centreerboren DIN 333.
Inhoud:
Centreerboren nr. 111105, telkens 1 st. in de maten 0,5; 1; 1,6; 2; 2,5; 3,15; 4.
Schacht: Cilinderschacht met h7
Aantal boren: 7

Technische beschrijving

Aantal boren 7

Coating TiAlN

Snijmateriaal HSS E PM

Norm DIN 333

Type A

Tolerantie nominale ⌀ k12
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Verzinkhoek 60 graden

Schacht Cilinderschacht met h7

Gekleurde ring zonder

Producttype Centreerboren

Accessoires

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 3,15 mm 111105 3,15

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 1,6 mm 111105 1,6

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 4 mm 111105 4

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 1 mm 111105 1

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 0,5 mm 111105 0,5

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 2,5 mm 111105 2,5

Centreerboor HSS-E-PM A Nominale-⌀ DC k12 2 mm 111105 2

Cassette voor centreerboren volgens DIN 330 7-delig  Type
7

111109 7
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