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Waterpomptang met tandfijninstelling, zwart, Totale lengte: 180 mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 706000 180

GTIN 4045197439536

Artikelklasse 71B

Omschrijving

Uitvoering:
Doorgestoken scharnier (= dubbele geleiding) met beveiliging tegen afklemmen van de vingers.
Fijninstelling door te drukken op een geveerde knop. Gegroefde, vertande grijpbekken,
zelfklemmend. Oppervlak mangaangefosfateerd, bekken gepolijst. Ergonomisch vormgegeven
armen met kunststof antislipbekleding.
Norm:
DIN ISO 8976
Materiaal:
Chroom-vanadiumstaal, matrijsgesmeed.
Spanwijdte voor zeskant: 28 mm
Spanwijdte voor pijpen: 1 inch
Aantal standen fijninstelling: 10

Technische beschrijving

Aantal standen fijninstelling 10

totale lengte 180 mm

Spanwijdte voor pijpen 1 inch

Spanwijdte voor zeskant 28 mm

Greep kunststof antislip-overtrek

Oppervlak
mangaangefosfateerd,

bekken gepolijst

Norm DIN ISO 8976
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Uitvoering bekken gegroefde, vertande grijpbekken

Greep kunststof antislip-overtrek

Materiaal
Chroom-vanadiumstaal,

matrijsgesmeed

vonkvrij nee

Mogelijkheid voor fijninstelling ja

Zelfklemmend ja

Beveiliging tegen afklemmen ja
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