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Kabelgootschaar, Totale lengte: 245mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 769920 245

GTIN 4033119000537

Artikelklasse 76F

Omschrijving

Uitvoering:
Schaarkop van plaatstaal, mes van hoogwaardig speciaal staal (PTFE-antihechtcoating),
robuust en licht aambeeld van harde kunststof. Grepen met kunststof bekleed en voorzien van
beschermnokken; hoogglans verchroomde schaar.
Toepassing:
Voor het knippen van lijsten en profielen van harde kunststof, bijv. kabel- en bedradingsgoten.
Opmerking:
Reservemessen zie nr. 769925 (reserveonderdelenlijst).

Technische beschrijving

Voor U-profielen tot 75×10 mm

totale lengte 245 mm

Lengte snijkant 87 mm

Voor rechthoekprofielen tot 40×40 mm

Producttype Schaar

Accessoires

Reservemes Type 245 769925 245
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