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Universele blindklinktang met draaibare kop

Bestelgegevens

Bestelnummer 770310

GTIN 4045197220608

Artikelklasse 72E

Omschrijving

Uitvoering:
Sterke tangkop met effectief hefboommechanisme. Tangkop 360° draaibaar.
Toepassing:
Voor de verwerking van blindklinknagels (alle materialen). Niet geschikt voor
staalblindklinkmoeren M6 (alleen voor aluminium).
Reservedeel:
Draadstift nr. 770301, bekken nr. 770305.
Mondstuk voor blindklinknagels: 2,4; 3; 4; 5 mm
Draadstift-mondstuk voor blindklinkmoeren: M3; M4; M5; M6
Inzetstuk voor blindklinkbouten: M4; M5; M6

Technische beschrijving

Inzetstuk voor blindklinkbouten M4; M5; M6

Mondstuk voor blindklinknagels 2,4; 3; 4; 5 mm

Draadstift-mondstuk voor blindklinkmoeren M3; M4; M5; M6

Producttype Blindklinktang

Accessoires
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Draadstift met schroef  Type M6 770301 M6

Draadstift met schroef  Type M3 770301 M3

Reservebekken, paar 770305

Draadstift met bout voor hefboomblindklinktang  Type M4 770401 M4

Draadstift met bout voor hefboomblindklinktang  Type M5 770401 M5
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