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Dopsleutelassortiment, 3/8 inch-vierkant, inch 28-delig, Aantal delen: 28

Bestelgegevens

Bestelnummer 630047 28

GTIN 4045197955975

Artikelklasse 62A

Omschrijving

Uitvoering:
Aandrijf- en verbindingsdelen volgens DIN 3122/ 3123. Alle onderdelen in kunststof boxen.
Materiaal:
Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.
Levering:
Doppen 12-kant: 12 st. vergelijkbaar met nr. 637100
maat 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8 inch
12-kant doppen lang: 9 st. vergelijkbaar met nr. 637322 maat 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16;
5/8; 11/16; 3/4 inch
Doppen voor bougies 12-kant: 2 St. vergelijkbaar met nr. 637329 maat 16; 20,8
Dwarsgreep: 1 St. vergelijkbaar met nr. 635720 maat 200
Verlengstukken: 2 St. vergelijkbaar met nr. 635420 maat 75; 250
Cardangewricht: 1 St. vergelijkbaar met nr. 636220
Ratel: 1 St. vergelijkbaar met nr. 635090
Bewaren: Kunststof koffer
Hoogte: 84 mm
Aandrijfvierkant: 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 1/4-7/8 inch

Technische beschrijving
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Aandrijfvierkant 3/8 inch

Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 1/4-7/8 inch

Aantal delen 28

Bitsoort 12-kant dopsleutel

Verpakking Kunststof box

Lengte 350 mm

Breedte 302 mm

Hoogte 84 mm

Producttype Dopsleutel
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