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HOLEX

Schachtfrees-SET HSS-E-SPM, TiAIN, Type: SET

Bestelgegevens

Bestelnummer 191639 SET
GTIN 4045197966636
Artikelklasse 12W
Omschrijving

Uitvoering:

Voor het ruwen en nabewerken, met meerdere snijkanten, met universele geometrie.
Telkens een frees nr. 191637 & 6; 8; 10; 12 en 16 mm.
Levering:

5-delig.

Opmerking:

Snijgegevensaanbeveling zie artikel 191637.
Tolerantie nominale @: 0/ -0,03

Aantal tanden Z: 4

Spiraalhoek: 38 graden

Aanzetrichting: horizontaal, schuin en verticaal
Schacht: DIN 1835 B met h6

Aantal tanden Z: 4

Technische beschrijving

Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal

Spiraalhoek 38 graden
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Aantal tanden Z

Tolerantie nominale &

4

Schacht DIN 1835 B met h6
Hoekfasehoek 45 graden
Coating TiAIN
Snijmateriaal HSS E SPM
Norm DIN 844 B
Type N
Spiraalhoekeigenschap ongelijk
Verdeling van de snijkanten ongelijk
Ingrijpingsbreedte a. bij freesoperatie 0,3xD bij kanten
Verspaningsstrategie HPC
Gekleurde ring groen
Producttype Hoekfrezen
Accessoires

Frees HSS-E-SPM HPC @ DC 16 mm 191637 16
Frees HSS-E-SPM HPC @ DC 12 mm 191637 12
Frees HSS-E-SPM HPC @ DC 8 mm 191637 8
Frees HSS-E-SPM HPC @ DC 6 mm 191637 6
Frees HSS-E-SPM HPC @ DC 10 mm 191637 10
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