
Gegevensblad

TextFlow 12

Vochtigheids- en temperatuurvoeler met Bluetooth-verbinding, Type: FT

Bestelgegevens

Bestelnummer 474148 FT

GTIN 4029547019036

Artikelklasse 47B

Omschrijving

Functie:
IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen
aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.

Technische beschrijving

Meetbereik temperatuur -20 - 70 °C

Maximale afwijking relatieve vochtigheid ±2 %

Maximale afwijking temperatuur ±0,5 °C

Meetbereik relatieve vochtigheid 0 - 100 %

IP-klasse IP 54

Kalibratie I6

Aansluiting Bluetooth-interface

Producttype Vochtigheids- en temperatuurvoeler
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TextFlow 12Dienstverlening

DAkkS-kalibratieThermohygrometer Type A 027670 A

KalibratieThermohygrometer Type A 027660 A
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