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Klimaatmeetapparatuur, Type: 440

Bestelgegevens

Bestelnummer 474141 440

GTIN 4029547019289

Artikelklasse 47B

Omschrijving

Uitvoering:
Multifunctioneel meetinstrument testo 440 voor het meten van temperatuur, vochtigheid, druk,
luchtstroming, belichtingssterkte, CO en CO2.
· Intuïtieve en duidelijk gestructureerde meetmenu’s met zeer hoog bedieningscomfort.
· Uitgebreide selectie klimaatsondes voor allerlei toepassingen.
· Sondehandgrepen met kabel- of Bluetooth-verbindingen. Universeel inzetbaar voor alle

sondes.
· Overzichtelijke parallelle weergave van 3 waarden.
· Intern geheugen voor max. 7.500 meetrapporten
Functie:
IP54: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen, bescherming tegen stofafzettingen
aan de binnenzijde (beschermd tegen stof) en een volledige bescherming tegen aanraking.
Levering:
Incl. 3 batterijen nr. 081561 maat LR6, USB-kabel en kalibratierapport.
Accessoires:
Accessoires: Meetsondes nr. 474144 / 474146 / 474148 / 474152 / 474156 / 474157 en koffer nr.
474161.
Opmerking:
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TextFlow 12Testo 440 dp met drukverschilsensor voor stromingsmetingen in lucht met deeltjes
(pitotbuismeting), andere sondes (kabelgebonden of met Bluetooth-overdracht) en sets voor
elke toepassing op aanvraag leverbaar.
Kalibratie: Prijs op aanvraag
IP-klasse: IP 54
Gewicht: 250 g
Lengte: 154 mm
Breedte: 65 mm
Hoogte: 32 mm

Technische beschrijving

Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR6

Aantal inbegrepen batterijen 3

Gewicht 250 g

Lengte 154 mm

Breedte 65 mm

Hoogte 32 mm

Energievoorziening Batterijvoeding

IP-klasse IP 54

Aansluiting USB-aansluiting

Aansluiting Bluetooth-interface

Apparaatgeheugen 7.500 meetrapporten

Kalibratie Prijs op aanvraag

Producttype Klimaatmeetapparatuur

Accessoires

Stromingssonde  Type FR 474152 FR

Luchttemperatuurvoeler  Type NTC 474144 NTC

Alkali-mangaanbatterijen  Internationaal type LR6 081561 LR6

Vochtigheids- en temperatuurvoeler, kabelgebonden  Type
FT

474146 FT
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Lux-sonde  Type LUX 474158 LUX

Vochtigheids- en temperatuurvoeler met Bluetooth-
verbinding  Type FT

474148 FT

Alkali-mangaanbatterijen  Internationaal type LR6 081556 LR6

CO2-sonde  Type CO2 474156 CO2

Stromingssonde  Type HD 474152 HD

Koffer  Type K 474161 K

© Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge 22.07.2022 22:14 3/3


