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Hittebestendige wanten, paar, Handschoenmaat: UNI

Bestelgegevens

Bestelnummer 094652 UNI

GTIN 4030971030610

Artikelklasse 09X

Omschrijving

Uitvoering:
Hittebestendige want van Preox-aramideweefsel. Moeilijk ontvlambaar weefsel dat niet smelt
en over een hoge mechanische slijtvastheid beschikt. Geschikt voor gebruik in gieterijen en bij
de glasproductie.
Met gealuminiseerd oppervlak en manchet.
Opmerking:
Minimale bestelhoeveelheid komt overeen met één verpakkingseenheid (VPE) of een veelvoud
daarvan.
EN 388:2003: 3443
EN 407: 423444
Contacthitte tot: 250 °C
Stralingshitte tot: 1000 °C
Dragermateriaal: Preox-aramideweefsel
Kleur: zilver

Technische beschrijving

Handschoentype Hittebestendige handschoenen
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Beschermingscategorie Categorie III

EN 388:2003 3443

EN 407 423444

Contacthitte tot 250 °C

Stralingshitte tot 1000 °C

Dragermateriaal Preox-aramideweefsel

Kleur zilver

Lengte 300 mm

Hittebescherming tot 250 °C

Producttype Hittebestendige handschoenen
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