Gegevensblad /b Hoffmann Group

Spaanplaat-opslagniveau, Breedte 2250 mm, Diepte: 800mm

Bestelgegevens

Bestelnummer 990820 800
GTIN 4004514202192
Artikelklasse 96P

Technische beschrijving

Legbord bevestigingstype Sleutelopening
Diepte 800 mm
Klantmontage ja

Dikte 19 mm
Materiaal opslagniveau Spaanplaat
Breedte 2250 mm
Legbord uitvoering recht legbord
Legbord uitvoering vast gemonteerd legbord

Werkbank/tafel draagvermogen - maximale vlakverdeelde

vakbelasting (op hout) 400 kg
Bladdikte 19 mm
Productnaamattribuut Breedte 2250 mm
Producttype Legbord
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