Karta danych /b Hoffmann Group

HOLEX

Szafy na odziez z cokotem i z pokretiem z obrotowym ryglem, liczba

przegrod: 4

Numer katalogowy 949602 4
GTIN
Klasa artykutu 925

Dane zamowienia

Opis

Wykonanie:

Przegrody o szerokosci 300 mm, z wspawanga na state podtoga. Drazek na odziez z 3
przesuwnymi hakami. Drzwi z 4-katng perforacjg wentylacyjng i ramka na etykiete. Mozna
wybra¢ pomiedzy cokotem i nogami z tworzywa sztucznego.

Z zamkiem ryglowym z pokrettem, zamykanym na ktédke, do wielk. 40 (dostawa bez ktédek).
Koncepcja wentylacji: wlot powietrza w tylnej czesci dna szafy zapewnia dobg wentylacje i
suszenie przedziatu. Doprowadzenie powietrza w szafach z cokotami odbywa sie przez otwory
nad cofnietym cokotem.

Norma:

DIN 4547

Powtoka lakiernicza:

Korpus — szary jasny RAL 7035, drzwi — antracyt RAL 7016, lakier proszkowy. Inne kolory
niedostepne.

wskazowka:

Zgodnie z wymogami certyfikatu TUV GS wszystkie szafy nalezy koniecznie zabezpieczy¢ przed
przewrdceniem.

Opis techniczny
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wysokos¢

liczba przedziatéw

mozliwos¢ wyboru lakieru specjalnego
liczba pétek statych

gtebokos¢

tabliczka na nazwisko

wykonanie podstawy

masa

dla ktédki

Wykonanie zamka

szerokos¢ uzytkowa kazdego przedziatu
gtebokos¢ uzytkowa kazdego przedziatu
wysokos¢ uzytkowa kazdej pétki na czapki
ukosna $ciana gérna

norma

wysokos¢ uzytkowa kazdego przedziatu na odziez
szerokos¢

Fronty szafek

liczba drazkoéw na odziez

szczeliny wentylacyjne w drzwiach
gtebokosc¢ potki

dla ktédki z maks. & kabtaka

szerokos¢ potki

Grubos¢ materiatu

Kat rozwarcia drzwi

Wybor kolorow

Rodzaj produktu

1800 mm

nie
1
500 mm
nie
Cokot
77 kg
tak
Pokretto z obrotowym ryglem
220 mm
465 mm
345 mm
nie
DIN 4547
1270 mm
1190 mm
drzwi skrzydtowe, blaszane
1
tak
465 mm
6 mm
220 mm
0,8 mm
110 stopni
RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Szafa na odziez
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Akcesoria

Wieszaki odziezowe sztuki 10 94977510
Precyzyjne ktodki patentowe z wysokim kabtgkiem,rézne

wkiadki @ korpusu 40 mm 08587540
Wieszaki odziezowe sztuki 1 949775 1
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