Karta danych /b Hoffmann Group

A7STAHLWILLE )"
Zestaw kluczy nasadowych 1/4"-czterokatnych 36-elem., Typ: 6

Dane zamoéwienia

Numer katalogowy 630861 6
GTIN 4018754261024
Klasa artykutu 63A
Opis

Wykonanie:

Czesci napedowe / taczace wg DIN 3122/ 3123; Nasadki kluczy nasadowych wg DIN 3124.
Czopy i gniazda czworokatne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do $rub / nakretek z tbem 6-katnym z gwintem M2,5 — M8. Do $rub Torx® zewn. z gwintem M3 —
M8.

Do srub z gniazdem 6-katnym z gwintem M4 — M8. Do srub Torx® wewn. z gwintem M2,5 — M8.
Materiat:

Chromowa stal stopowa, chromowana nietuszczaco na podtozu niklu.

w dostawie::

Nasadki kluczy nasadowych do $rub z tbem 6-katnym: 10 szt. nr 631000 rozm. 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10;
11;12; 13

Nasadki kluczy nasadowych do $rub Torx®: 6 szt. nr 631500 rozm. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Nasadki wkretakowe do $rub z gniazdem 6-katnym: 5 szt. nr 631710 rozm. 3; 4; 5; 6; 8

Nasadki do wkretakéw do wkretakéw trzpieniowych 6-katnychTorx®: 9 szt. nr 631801 wielk. TX8;
TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

Uchwyt poprzeczny: 1 szt. nr 633000, rozm. 116

Przetyczka: 1 szt. nr 632800, rozm. 150

Przedtuzki: 2 szt. nr 632400, wielk. 50; 150

Przegub Cardana: 1 szt. nr 633500 rozm. 1/4

Grzechotka: 1 szt. nr 632000 rozm. 1/4

przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS

wysokos¢: 57 mm

czop lub gniazdo wejsciowe czworokatne: 1/4 cal

Zakres rozwartosci kluczy nasadowych 6-katnych: 5-13 mm
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Zakres rozwartosci kluczy do srub 6-katnych: 3-8 mm

Opis techniczny

Zakres rozwartosci kluczy nasadowych 6-katnych
Zakres rozwartosci kluczy do srub 6-katnych
ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego

ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego

ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego

ksztatt czopu lub gniazda wyjsciowego

czop lub gniazdo wejsciowe czworokatne
dtugosc

szerokos¢

wysokos¢

Rodzaj produktu

5-13 mm
3-8 mm
do kluczy nasadowych 6-katnych
Klucz nasadowy do $rub TORX®
wkretak 6-katny
Wkretak do srub TORX®
1/4 cal
322 mm
134 mm
57 mm

Klucze nasadowe

Akcesoria

Klucz nasadowy, 1/4 cala do srub Torx® profil Torx® E6
Przetyczka, 1/4 cala dtugos$¢ catkowita mm

Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 8 mm
Grzechotka przetaczalna, 1/4 cala Typ

Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 7 mm
Przedtuzka, 1/4 cala dtugosc¢ catkowita 50 mm

Klucz nasadowy, 1/4 cala do srub Torx® profil Torx® E7
Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 12 mm
Przedtuzka, 1/4 cala dtugosc¢ catkowita 150 mm
Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos$¢ klucza 13 mm
Klucz nasadowy, 1/4 cala do srub Torx® profil Torx® E4

Uchwyt wkretakowy, 1/4 cala dtugosc¢ catkowita mm

631500 E6
633000
631000 8
632000
631000 7
632400 50
631500 E7
631000 12
632400 150
631000 13
631500 E4
632800
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Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 6 mm
Przegub Cardana, 1/4 cala Typ

Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 9 mm
Klucz nasadowy, 1/4 cala do srub Torx® profil Torx® E5
Klucz nasadowy, 1/4 cala do srub Torx® profil Torx® E10
Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 11 mm
Klucz nasadowy, 1/4 cala do srub Torx® profil Torx® E8
Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 5,5 mm
Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 10 mm
Nasadka 6-katna, 1/4 cala rozwartos¢ klucza 5 mm

Nasadka wkretakowa do srub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX20

Nasadka wkretakowa 6-katna, 1/4 cala krotkie szesciokat 6
mm

Nasadka wkretakowa do $rub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX8

Nasadka wkretakowa do $rub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX25

Nasadka wkretakowa do srub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX10

Nasadka wkretakowa do $rub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX15

Nasadka wkretakowa 6-katna, 1/4 cala krotkie szesciokat 8
mm

Nasadka wkretakowa do srub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX40

Nasadka wkretakowa do $rub Torx® 1/4 cala krétkie profil
Torx® TX27

Nasadka wkretakowa 6-katna, 1/4 cala krotkie szesciokat 3
mm

Nasadka wkretakowa 6-katna, 1/4 cala krétkie sze$ciokat 5
mm

Przegub Cardana, 1/4 cala Typ 1/4

/% Hoffmann Group

631000 6
633500
631000 9
631500 E5
631500 E10
631000 11
631500 E8
631000 5,5
631000 10
631000 5

631801 TX20

6317106

631801 TX8

631801 TX25

631801 TX10

631801 TX15

6317108

631801 TX40

631801 TX27

6317103

6317105

633500 1/4
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Nasa@dka wkretakowa do $rub Torx® 1/4 cala krétkie profil 631801 TX9
Torx® TX9

. o oL .
Nasadka wkretakowa do $rub Torx® 1/4 cala krétkie profil 631801 TX30
Torx® TX30

r’\:\?;adka wkretakowa 6-katna, 1/4 cala krotkie szesciokat 4 631710 4
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