Karta danych /b Hoffmann Group

Oprawki do wiertet z ptytkami skrawajacymi, ksztatt ADB, SK 50, dla @ chwytu
D1:25mm

Dane zamédwienia

Numer katalogowy 301287 25
GTIN 4062406104993
Klasa artykutu 31A
Opis

Wykonanie:

- Potozenie kotka gwintowanego do pogtebiania stozkowego w wiertle jest przesuniete
00,4 mm.

- Podczas dokrecania powierzchnia o powiekszonej @ jest dociskana do powierzchni
przylegania.

- Uzyskane w ten sposdb lepsze podparcie umozliwia wyzszy posuw.

- Wysoka doktadnos¢ ruchu obrotowego dzieki powierzchni przylegania szlifowanej na
ptasko 3 pm.

- Z otworem na czip RFID/na uklad elektroniczny Balluff.

Objasnienie:

wiertto uzbrojone WSP

uchwyty narzedziowe

szlifowana powierzchnia oporowa

ksztatt ADB

Zastosowanie:

Do mocowania wszystkich wiertet odpowiadajacych DIN 6595, czes¢ 1.

Pasuje do:

Wszystkich wiertet z chwytem cylindrycznym wg normy DIN 6595/1.

Wyp. dodatkowe:

Sworznie dociggajace (AB) nr 308600 — 308806, klucz do mocowania AB nr 308820 — 308835,

$ruby zamienne nr 309907, 309908.

Opis techniczny
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& zewn.D 45 mm

dla @ chwytu D, 25 mm
wymiar A dtugosci wysiegu 70 mm
adapter SK 50

Norma na uchwyt ISO 7388-1
Ksztatt ADB
Doktadnos¢ wywazenia G przy predkosci obrotowe;j G 2,5 przy 25000 min’
z otworem na Balluffchip tak

Rodzaj produktu Uchwyt do wiertet
Akcesoria

Specjalne sworznie dociggajace bez gwintu
wewnetrznego,uszczelnione do stozka 308720 50
niesamohamownego 50

Sworznie dociggajaceuszczelnione, ksztatt B do stozka

niesamohamownego 50 308620 50
KIque mocujace ER,Rowek 1/2 cala do uchwytéw tulei 309700 25
zaciskowych ER 25
Klucze mocujgce ER do uchwytéw tulei zaciskowych ER 25 309680 25
Syvorznle dociggajaceuszczelnione, ksztatt A do stozka 308610 50
niesamohamownego 50
Syvorznle dociagajace 60°,uszczelnione do stozka 308785 50
niesamohamownego 50
Syvorznle dociggajaceksztatt B do stozka 308640 50
niesamohamownego 50
Syvorznle dociagajace 45°,uszczelnione do stozka 308760 50
niesamohamownego 50
Speqalne sworznie dociggajace do stozka 308740 50
niesamohamownego 50

308600 50
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Sworznie dociggajaceksztatt A do stozka
niesamohamownego 50

Sworznie dociggajaceuszczelnione, ksztatt B do stozka

niesamohamownego 50 30865050
Syvorznle dociagajaceuszczelnione do stozka 308660 50
niesamohamownego 50
Sworznie dociggajace, 18CrNiMo7,uszczelnione, ksztatt B

. . 308615 50
do stozka niesamohamownego 50
Klucze do mocowania sworzni dociggajacychISO 7388 308830 50

pasuja do stozkéw niesamohamownych o wielkosci 50

Klucze do mocowania sworzni dociaggajacychDIN
ISO 7388-1 (przedtem DIN 69872) pasuja do stozkéw 308820 50
niesamohamownych o wielkosci 50

Klucz dynamometrycznyz grzechotka przetaczalna

maksymalny moment obrotowy 200 Nm 656050 200
Syvorznle dociagajace 90°,uszczelnione do stozka 308790 50
niesamohamownego 50
Syvorznle dociagajace 90°,uszczelnione do stozka 308795 50
niesamohamownego 50
Syvorznle dociggajace, 18CrNiMo7, ksztatt A do stozka 308605 50
niesamohamownego 50
Sworznie dociggajace 45°,uszczelnione do stozka 308765 50

niesamohamownego 50
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